
ＥＡ１０１ＴＲ－２０
（ボールバルブマニホールド）

 ○ Ｒ４１０Ａ用
 ○ 圧力計  －０．１～５．３ＭＰa
 ○ 接続ポート径   ＵＮＦ １／２”－２０（５／１６”） 径 φ６８ｍｍ
 ○ 真空→漏れチェック→充填の３段階の切替が簡単操作で行えます。
 ○ 重量　　515g

Ｏ Ｎ状態（ 開） ＯＦＦ 状態（閉）

従来にな い流量を確保
　 　 バルブ 開口 面積

一目 で わ か る
　 開 閉 状 態

　 感に頼 らな い
適 格 な 流 量 調 整
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ＨＦ Ｃ冷媒・ 合成油対応
　　　　シ ール材

流量 が 大 き く、 ガス 圧 抵 抗 の
　少ないスムーズな開閉
　ボールバルブタイプ少ないスムーズな開閉
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● 真空時 ● リーク（真空漏れ）
    チェック時

● 充填時

バルブ操作


