
ホース側 ポート側
ＥＡ１０４ＡＤ－２４ Ｒ１２・Ｒ２２・Ｒ５０２用 1/4”（UNF7/16-20） 1/4”（UNF7/16-20）

（ミニｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ）

           ○ 全長  ５７～６２mm
           ○ 空調・冷凍機器類からのﾊﾞｯｸﾌﾟﾚｯｼｬｰが掛からず、冷媒の吹き出しが
              ないため、安全に着脱ができます。
           ○ 指先で軽く開閉が行えます。
           ○ センターポート機構により適確に中心を捕らえます。
　　　　　 ○ 使用圧力　３．０MPa（サービス用ですので常設でのご使用は避けてください）
　　　　　　　

時計方向に回すと
バルブコアが押され
同時にバルブが開きます。

接続状態。

開く。

押す。

開く。

反時計方向に回すと
バルブコアが開放され
同時にバルブが閉じます。

接続状態。

閉じる。

放れる。

閉じる。

閉

開

コア（ムシ）付ｻｰﾋﾞｽﾎﾟｰﾄ 放しても、漏れなし
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