
ＥＡ１０４ＰＡ－２，－３　チャージングホースパッキン

○ Ｒ１２／Ｒ２２／Ｒ５０２用
  ＥＡ１０４ＰＡ－２   1/4”ホース用
  ＥＡ１０４ＰＡ－３   3/8”ホース用

フラット＆テーパ方式により、高圧時の
シール性にも優れており、パッキンの
耐久性も向上します。

チャージホース断面
 ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。
バルブコアを内蔵したｻｰﾋﾞｽﾎﾟｰﾄにねじ込んでください。
 ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないｻｰﾋﾞｽﾎﾟｰﾄ
にねじ込みます。

ムシ押し

ﾊﾟｯｷﾝ ﾊﾟｯｷﾝ

テーパ部 フラット部
◎ EA104PA-2

テーパ部 フラット部

◎ EA104PA-

内径 ５mm

外径 ８．３mm

高さ ７mm

内径 ８mm

外径 １３．５mm

高さ ９mm


