
全長 構成
ＥＡ１０４ＴＦ－１０ＥＡ１０４ＴＦ－１０ＥＡ１０４ＴＦ－１０ＥＡ１０４ＴＦ－１０ 120cm 赤・青・黄
ＥＡ１０４ＴＦ－１１ＥＡ１０４ＴＦ－１１ＥＡ１０４ＴＦ－１１ＥＡ１０４ＴＦ－１１ 120cm 赤
ＥＡ１０４ＴＦ－１２ＥＡ１０４ＴＦ－１２ＥＡ１０４ＴＦ－１２ＥＡ１０４ＴＦ－１２ 120cm 青
ＥＡ１０４ＴＦ－１３ＥＡ１０４ＴＦ－１３ＥＡ１０４ＴＦ－１３ＥＡ１０４ＴＦ－１３ 120cm 黄
（チャージホース  バルブ付）

ネジ径  UNF 1/2－20（5/16”ﾌﾚｱ）

○ 常用圧力   ５．１７ＭＰa（52.7kg/cm
2
）

○ 破壊圧力   ２０．６９ＭＰa（210.9kg/cm
2
）

○ 残留ガス放出防止用ボールバルブ付ハイプレッシャーホース

チャージホース断面
 ホースの接続口は片方側に
 ムシ押しが入っています。
 バルブコアを内蔵したｻｰﾋﾞｽ
 ﾎﾟｰﾄにねじ込んでください。

ムシ押し

ﾊﾟｯｷﾝ

ﾊﾟｯｷﾝ

チャージホース断面
 ムシ押しのない方はバルブコアを
 内蔵しないｻｰﾋﾞｽﾎﾟｰﾄにねじ込み
 ます。
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