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圧力範囲

ＥＡ１０５Ｆ 高圧側 0～3MPa
ＥＡ１０５Ｆ－１ 高圧側 0～5MPa
（フレアータイプ圧力計）

○ Ｒ１２、Ｒ２２、Ｒ５０２用
○ 外径     63mm
    本体厚   約30mm
○ 1/4”フレアーネジ
○ 圧力計メモリ  30分割
○ ブルドン管方式

○ 主要部材質  真鍮製砲金
    ケース         合金製
    ブルドン管     ｱﾙﾐﾌﾟﾗｽ
○ ゼロ調整ねじはついておりません。

※ 水圧、空圧、油圧も計れます。
※ ブルドン管とは断面が楕円形の管を円形状に曲げて一端を固定し、他端をとじたものです。
   保安用や工程管理用などに広く用いられています。

22.Feb.

ｶﾊﾞｰ
止ﾈｼﾞ

メモリ

前面ｶﾊﾞｰ

接続ネジ部

指針

ケース


