
EA112AH    電磁弁付真空ポンプ

【仕様】
○ローター方式…シングルステージ ○接続口…UNF 7/16-20 (1/4")
○排気速度…50Hz：25L/分 ○アダプター…5/16"(UNF 1/2-20)、M10・P1.5

　　60Hz：30L/分 ○サ　イ　ズ…250(W) X 110(D) X 235(H)mm
○到達真空度…300ミクロン ○本体重量…6.31Kg
○モーター…AC100V　・　90W ○逆流防止機能付
○回転数…50Hz：1400rpm

 60Hz：1680rpm ○付属品…交換アダプター（Ｍ10、UNF 5/16）各1
オイル（400cc)
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