
ＥＡ１１５ＫＡ－１８　パイプクリーニングホース(強力洗浄用)

用  途
○ 排水管などのパイプ洗浄に。

特　長
○ホースは繊維で強化されています。
○作業中に高圧ホースがよじれたりしません。
○先端の短いノズルはパイプの曲がった部分も洗浄することができます。(カーブ径：70mmまで）

仕  様
○ 適合パイプ径　４０～２００mm
○ 全長　１５m

○ 耐圧　１６．０ＭＰa
　　(熱湯は使用しないで下さい 耐熱温度約６０℃)

１５

但し､曲がりがきついシンク下などのＳ字管で
の利用はできません｡


