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（ステンレスタンクスプレー）

○ ステンレス製タンク
○ タンク容量  ２２．７Ｌ

○ ﾀﾝｸｻｲｽﾞ  φ305×430mm
○ ノズル  真鍮製
○ ノズル長  457mm
○ ホース長  ３m
○ 移動式カート付
○ 重量  12.8kg
○ ｽﾌﾟﾚｰﾊﾟﾀｰﾝはﾉｽﾞﾙを回して切替
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○ ノズル部

ノズル部 分解
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（ロック解除）
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