




















 立水栓
（四角タイプ）

丸蛇口以外
のタイプ

 ネジ式タイプ横水栓 万能水栓 自在水栓

横水栓 ホース接続水栓 ホース接続水栓

適合蛇口タイプ ○ 非適合蛇口タイプ



❷

❸

❶

❹

❻

❺



❷

吸水ホースリング

通す

❶

さし込む

ツメ

10mm以上

ホース
締める

リング
ホース

ツメ

ホースバンド

吸水ホース

締付ネジ

しまる

ゆるむ

ゆるめる リング

取外す

ワンタッチジョイント



❸

❹

接続ネジ

ナット部

高圧ホース

接続口

2. ナットを締める

スパナ

高圧ホース

1. ナットを
　ねじ込む

Oリング



❺

リング

高圧ホース

吐水口
高圧ホース接続口

高圧ホース
しまる

凸部

ノズル側

凹部

ガン側

ノズル

さし込む

強く押しながら
矢印の方向に回す

ガン

凸部

凹部

ガン

ノズル

Oリング

❻

Oリング



低圧 高圧



拡散（横） 拡散（縦）

90°回転

ガン

＜解除＞

レバー

押す
＜ロック＞

レバー

安全ボタン
安全ボタン

押す

90°回転



拡散

拡散 直噴

直噴



凹部
ガン側凸部

ノズル側

洗剤噴射ノズル

凸部

凹部

ガン

奥までさし込む

取外し

洗剤タンク

取付け

ノズル

ガン

洗剤噴射ノズル

回す





❶

❷
L

❸

❹

引く

レバー

押す

安全ボタン

電源
コンセント

電源プラグ



❶

❷

❺

❻



❶

❷

❸

❹

❺

引く



❻

❼

❽
❾

10

11

ノズル

強く押しながら
矢印の方向に回す

ガン

2. 取外す

高圧ホース

リング

1. ゆるめる

2. 取外す

1. ナットを
　ゆるめる

スパナ

高圧ホース





❸

❶
❷



❶



❷

❸

～ ❹ ❻



水面

吸水口
（自吸ホースの最大高さ）

吸い上げ
高さ

自吸ホースの
最大高さ位置

吸い上げ
高さ

水面

吸水口

❶

❷



エア抜きバルブ

エア抜きホース

ひらく

❸

❹

❺

❻

❼

吐出圧調節
ダイヤル

エア抜きバルブ

エア抜きホース

とじる



❶

❷

レバー

押す

安全ボタン

引く

❸



❶

❷

❸

❹

❺

❻

引く



❼

❽

❾

10

11

～

ノズル

強く押しながら
矢印の方向に回す

ガン

2. 取外す

1. ナットを
　ゆるめる

スパナ

高圧ホース



ノズルクリーナピン

ノズル







弁

①ゆるめる

ワンタッチ
ジョイント

リング

吸水ホース

②真直ぐ引抜く















対象商品 外観色調 生産時期 製造番号

MS-350 ダークグリーン

グリーン

ダークブルー
ダークブルー

S-801
S-801S
S-801M

1999年～2001年 44001～52000
90001～103000

12001～15730
6001～7828
7001～9000

178001～185000
2001年～2002年
2006年～2007年

2000年～2001年
2004年～2005年

2001年


