
EA122VA,VA-1  バキュームクリーナー

切替レバー操作ひとつで
吸引（バキューム）と吹き飛ばし（ブロワー）ができます。

【　仕　様　】

重量

全長 全高 全長 内径 外径 （g）

240 125 80 8 10 250

エアー

消費量

（ℓ/min） (g） G（PF)

100 30 1/4” 麻

●所要コンプレッサー　　・・・　0.75kW
●使　用　圧　力　　　　　・・・　0.39～0.69MPa

名称 写真

本体 上

集塵袋 下

＊本体ご購入時には、集塵袋も付属しております。

サイズ(mm)

EA122VA

材質
吸引量 吸入口

ノズルサイズ(mm)

本体 集塵袋

EA122VA-1

アルミダイカスト

品番

ノズル

取付ネジ
1/4PF(オネジ)

トリガー止バンド

集塵袋

切替ﾚﾊﾞｰ

レギュレーター

エアーフィルター

エアーコンプレッサー

　接続例

集塵袋

止バンド


