
EA140DS-2-4　タケノコ型ワンプッシュソケットEA140DS-2-4　タケノコ型ワンプッシュソケットEA140DS-2-4　タケノコ型ワンプッシュソケットEA140DS-2-4　タケノコ型ワンプッシュソケット

●プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。 ○本体材質  鋼鉄（ｸﾛﾑﾒｯｷ）
●ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所 ○ 1/4”,3/8”,1/2”

　 でも接続簡単。 ○ 最高使用圧力 10kgf/cm
2

●流体は、ソケットからプラグに流れるよう ○ 耐圧力 15kgf/cm
2

　 ご使用ください。 ○ シール材質 ＮＢＲ

L A B H T 穴径
EA140DS-2 72.5 25 30 △19 9 5
EA140DS-3 72.5 25 30 △19 11 7.5
EA140DS-4 77.5 25 35 △19 15 9
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（接続例）
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ソケット側
ソケットとプラグを分離した時、
ソケット側のバルブは自動的に
閉鎖され流体は外部へ流出
しません。
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