
ＥＡ１４０ＨＭ－４４～－１２２ＥＡ１４０ＨＭ－４４～－１２２ＥＡ１４０ＨＭ－４４～－１２２ＥＡ１４０ＨＭ－４４～－１２２
（Ｙ型ユニオン）
  ﾁｭｰﾌﾞ外径 （単位 ｍｍ）
Ａ側 Ｂ側 Ｌ Ｂ１ Ｂ２ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｊ Ｎ１ Ｎ２

ＨＭ－４４ 4 4 34.5 16 16 10 21 4.2 11 23 15 12.5
ＨＭ－６４ 6 4 37.5 17.5 16 12.5 26 4.2 13.5 25.5 17.5 14
ＨＭ－６６ 6 6 37.5 17.5 17.5 12.5 26 4.2 13.5 25.5 17.5 14
ＨＭ－８６ 8 6 40.5 19 17.5 14.5 30 4.2 15.5 27 19 15
ＨＭ－８８ 8 8 40.5 19 19 14.5 30 4.2 15.5 27 19 15
ＨＭ－１０８ 10 8 48 21.5 19 17.5 36 4.2 18.5 30 22 18
ＨＭ－１１０ 10 10 48 21.5 21.5 17.5 36 4.2 18.5 30 22 18
ＨＭ－１２１ 12 10 53 23 21.5 20 41 4.2 21 32 24 19.5
ＨＭ－１２２ 12 12 53 23 23 20 41 4.2 21 32 24 19.5

■特長
1.工具不要のワンタッチ継手
  軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で
  引き抜くだけで簡単に取外しができます。
2.大きな流量
  外径シール機構のためチューブ内径と同一容量がえられます。
3.配管スペースを大幅に縮小
4.容易な配管作業

■材質 ■仕様
 本体 樹脂製…ＰＢＴ 使用流体…空気

金属製…Ｃ３６０４ＢＤ 使用圧力…０～１ＭＰａ
 チャック ＳＵＳ３０１ 負圧…１０Ｔｏｒｒ
 ﾁｬｯｸﾎﾙﾀﾞｰ ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ 使用温度…－１５℃～６０℃
 ｱｳﾀｰﾘﾝｸﾞ Ｃ３６０４ＢＤ （凍結亡き事）

 パッキン ＮＢＲ
 ﾌﾟｯｼｭﾘﾝｸﾞ ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
 打込みﾆｯﾌﾟﾙＣ３６０４ＢＤ
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