
EA141AS-201-221
（雄ねじステム）

●材質…真鍮

ネジＤ d Ｌ Ｌ1 d1 六角対辺 重量

（ＰＴ） （g）

EA141AS-201 1/8 7 33 20 4 9

EA141AS-202 1/8 8.5 33 20 5 11.2

EA141AS-203 1/8 11 39 25 5.5 22.1

EA141AS-204 1/4 7 37 20 4 16.9

EA141AS-205 1/4 8.5 42 25 5 19.7

EA141AS-206 1/4 11 42 25 6 24.5

EA141AS-207 1/4 12.7 47.5 30 7.5 30.1

EA141AS-208 3/8 7 39 20 4 27

EA141AS-209 3/8 8.5 44 25 5 28.9

EA141AS-210 3/8 11 49 30 6 35.9

EA141AS-211 3/8 12.7 49 30 7.5 39.4

EA141AS-212 3/8 14.5 54 35 9 48

EA141AS-213 1/2 8.5 49 25 4.5 48.6

EA141AS-214 1/2 11 54 30 6 53.9

EA141AS-215 1/2 12.7 54 30 7.5 56.4

EA141AS-216 1/2 14.5 59 35 9.5 61.3

EA141AS-217 1/2 17.5 59 35 11.5 72.7

EA141AS-218 1/2 20.5 66 42 13 94.2

EA141AS-219 3/4 14.5 61 35 9.5 103.5

EA141AS-220 3/4 20.5 71 45 13 141

EA141AS-221 1 28 74 45 20 36 226.3
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