
ＥＡ１４１ＥＣ－８～－１０　三方ホースジョイント

Y型ホースジョイント

○ 材質  真鍮製（ﾒｯｷ付）
○ 使用可能温度範囲  －５０℃～１５０℃

○ 使用圧力              35kg/cm
2
以下

○ 水、空気、油、他材質に悪影響の無い物

ΦD d B a A
EA141EC-8 8 PF1/4 16 26 52
EA141EC-9 9 PF1/4 16 26 52
EA141EC-10 10.5 PF3/8 19 27 58
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