
取付ねじ
ＥＡ１５３ＡＨ－２A １／４”
ＥＡ１５３ＡＨ－３A ３／８”

廃番 ＥＡ１５３ＡＨ－４A １／２”
（エアーレギュレーター付
 フィルター＆ルブリケーター）

  ○ 最高使用圧力  １ＭＰa
  ○ 調整圧力範囲   0.049～0.97ＭＰａ
  ○ フィルター 　５μm
  ○ オイル容量  １２５ml
  ○ 本体：鉄鋳物製、 ﾎﾞｰﾙ：ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製
  ○ ２．１kｇ

※ﾄﾞﾚﾝﾊﾞﾙﾌﾞは内圧が0.1MPa以下に
なった時に自動排水の機能を持っています

  本体の1/8”ﾈｼﾞ部にゲージを取付けます。

（参考：ゲージ拡大）
ｹﾞｰｼﾞ面 φ42mm、R 1/8"雄ねじ

＊流れる方向は一方通行ですので
  ゲージを付け替える時は裏面の
  六角穴付止ネジと入れ替えます。
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