
EA153B-4A,-7.5A Ver.1.1

リリーフバルブ

●材質 … 真鍮、ステンレス、バイトン他
●取付ねじ … R(PT)1/4”
●使用温度 … -20～80℃
●使用流体 … 圧縮空気

設定圧力 重量

(       ) 全長 幅 （g）
0.4 50.5 19 60
0.7 50.5 19 60

22.Jul.

品番
サイズ(mm)

      EA153B-4A
      EA153B-7.5A

MPa

◆シート面が端面当たりのため経年変化が少なく作動が一定
◆リリーフ弁：作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。


