
EA155KP
（3/4”)エアーインパクトレンチ

●差込角…3/4”
●全長…224mm
●無負荷回転数…4,500rpm
●エアー消費量…450L/min
●使用コンプレッサー…3.75kw
●使用トルク範囲…200～980N・m
●能力(ボルト径)…25mm
●吸入口…Rc(PT)1/4
●重量…4.2kg
●正逆転付
●騒音レベル…85db(空気圧0.6MPa無負荷時)

特長
▼高効率消音機構
▼視認性の高い樹脂プロテクター
▼操作性重視の各種レバー
▼軽量N型クラッチ


