
● 仕様 ・全長…２１８mm 幅 φ５０mm (カバー含め３１８ｍｍ） ・打撃数…３０００ＢＰＭ
・エアー消費量…１７０Ｌ／ｍｉｎ ・吸入口…１／４”ＰＴ
・重量…２．６ｋｇ ・使用圧力…０．６３ＭＰａ ･使用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ １．５ｋｗ

● 各部名称

● 取付け例

  

ニードルカバー(スライドします。)

スイッチ

吸入口
  １／４”ＰＴ

コンプレッサー ホース

カプラーなど
レギュレーター
フィルターなど

ＥＡ１５９ＳＧ

ホース

ニードル
   （3φＸ１８０ｍｍ）

キーレンチ

ニードカガイド


