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  ○ 差込角  ３／８”

サイズ Ｄ１ Ｄ２ Ｌ 適用ピン 適用Oリング 重量（g）
廃番 EA164CC-6 6 10.8 19 6 80 77
廃番 EA164CC-7 7 12 19 7 80 82

EA164CC-8 8 13.3 19 8 80 88
廃番 EA164CC-9 9 14.5 19 9 80 88

EA164CC-10 10 15.8 19 10 80 94
廃番 EA164CC-11 11 17 19 11 80 110

EA164CC-12 12 18.3 19 12 80 111
EA164CC-13 13 19.5 22 13 80 138
EA164CC-14 14 20.8 22 14 80 148

廃番 EA164CC-15 15 22 22 15 80 157
EA164CC-16 16 23.3 22 16 80 156
EA164CC-17 17 24.5 22 17 80 168
EA164CC-18 18 25.8 22 18 80 190
EA164CC-19 19 27 22 19 80 192

廃番 EA164CC-20 20 28.3 22 20 80 224
EA164CC-21 21 29.5 22 21 80 226

廃番 EA164CC-22 22 30.8 22 22 80 231
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