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ＥＡ１６４ＣＧ－４～－１２
（３／８”  インパクト用インヘクスソケット）

  ○ 差込角 3/8”

対辺 Ｄ Ｌ 適用ピン 適用Oリング 重量（g）
ＣＧ－３ 3 18 10 52 33
ＣＧ－４ 4 18 15.5 52 35
ＣＧ－５ 5 18 15.5 52 35
ＣＧ－６ 6 18 15.5 52 39
ＣＧ－８ 8 21 15.5 52 60
ＣＧ－１０ 10 21 15.5 52 70
ＣＧ－１２ 12 21 15.5 52 79
ＣＧ－１４ 14 21 15.5 52 92
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