
ＥＡ１６４ＤＪ－１７～－２２ＥＡ１６４ＤＪ－１７～－２２ＥＡ１６４ＤＪ－１７～－２２ＥＡ１６４ＤＪ－１７～－２２
（１／２”  ホイルナット用インパクトソケット）

  ○ 差込角 1/2”
  ○ 薄肉設計

サイズ Ｄ１ Ｄ２ Ｌ 重量(g)
ＤＪ－１７ＤＪ－１７ＤＪ－１７ＤＪ－１７ １７mm 23.7 25 21 110 223
ＤＪ－１９ＤＪ－１９ＤＪ－１９ＤＪ－１９ １９mm 25.7 25 23 110 231
ＤＪ－２１ＤＪ－２１ＤＪ－２１ＤＪ－２１ ２１mm 27.5 25 25 110 236
ＤＪ－２２ＤＪ－２２ＤＪ－２２ＤＪ－２２ ２２mm 29 25 26 110 248
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