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ＥＡ１６４ＤＬ－２５～－６０
（１／２” インパクト用ヘクスローブビットソケット）

  ○ 差込角  １／２”

サイズ Ｌ 適用ピン 適用Oリング 重量（g）
ＤＬ－２５ Ｔ２５ 60
ＤＬ－３０ Ｔ３０ 60 144
ＤＬ－４０ Ｔ４０ 60 146
ＤＬ－４５ Ｔ４５ 60 152
ＤＬ－５０ Ｔ５０ 60 157
ＤＬ－５５ Ｔ５５ 60 160
ＤＬ－６０ Ｔ６０ 60 164

（mm)
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