
サイズ Ｄ１ Ｄ２ Ｌ 適用ピン 適用Oリング 重量（g）
ＥＡ１６４ＤＭ－１０ Ｅ１０ 14.2 25 6.4 38 86
ＥＡ１６４ＤＭ－１２ Ｅ１２ 15.2 25 8 38 85
ＥＡ１６４ＤＭ－１４ Ｅ１４ 18.2 25 8.8 38 88
ＥＡ１６４ＤＭ－１６ Ｅ１６ 19.2 25 9.6 38 88
ＥＡ１６４ＤＭ－１８ Ｅ１８ 22.2 25 11.1 38 89
ＥＡ１６４ＤＭ－２０ Ｅ２０ 24.2 30 12.7 38 134

（１／２”  インパクト用  ヘクスローブソケット）

○ 差込角  １／２”
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