
EA164EＦ-17～-22　(3/4")リヤーホイルナットソケット(インナータイプ)

○ 差込角　3/4”

サイズ(mm) D1(mm) D2(mm) l(mm) L(mm) 適用ピン 適用Oリング 重量(g)
EA164EF-17 17 40 44 22.5 67 485
EA164EF-19 19 40 44 22.5 67 462
EA164EF-20 20 40 44 22.5 67 517
EA164EF-21 21 40 44 22.5 67 489
EA164EF-22 22 40 44 22.5 67 482

（例）

必ずインパクトソケット用ピン、Ｏリングを
併用してください。

インパクトソケット（別売）

エアーツール

インパクトソケット用Ｏリング（別売）

インパクトソケット用ﾋﾟﾝ（別売）
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