
EA300M-1
L型サオ[＃140付き]

●材質…真鍮
●全長…83.5mm
●重量…38g
●溶接火口…
　 ＃140(EA300BG-4)

83.5mm

38.7mm

●EA300M、MB、M-4の
　 交換用サオになります。

●火口六角部分
・六角対辺…8mm
・ねじサイズ…M6×1.0

●火口先端部(三割)
・穴径…1.0mm

●根元六角部分
・六角対辺…15mm
・ねじサイズ…M12×1.0


