
EA304P-30-60　ポータブル半田ごて

品番 W数 こて先径 こて先温度
(廃番) EA304P-30 30W φ4 390℃

EA304P-40 40W φ4 400℃
EA304P-60 60W φ6 450℃

作業後すぐ収納でき、出張修理に最適。

全長はいずれも205mm(コードは除く)


