
廃番

◆  仕様 ･能力  ３０～１００Ｗ ・最高温度  ５００℃（トーチ温度：１３００℃）
･使用時間  約１２０分(中火) ･サイズ  ２２０ × φ ２７mm
・こて先　φ １．６mm、φ ２．４mm ・ホットナイフ　全長：５５．５mm　厚さ：１mm
・ケースサイズ   270Ｘ170Ｘ45mm ・カートリッジ容量   ２０ｍｌ
・梱包重量・・・630g ・本体重さ  １４２ｇ

◆注意

キャップ チップ     スイッチ コントロールレバー

ガス注入口

ハウジング     タンク

          ナット

・本体

　 ・付属品…コーン：φ 1.6mm×１
　　　　　　　チゼル：φ 2.4mm×１
　　　　　　　ホットナイフ…全長55.5mm、厚さ：1mm×１
　　　　　　　ヒートブロアー×１
　　　　　　　デフレクター×１
　　　　　　　巻き半田：錫/鉛（60/40）、φ 1.0、17g×１
　　　　　　　こて置き×１
　　　　　　　こて先クリーナー×１

　EA３０４ＺＤ  ガス式半田ごてキット

・ガス式半田ゴテは、冬場などで本体が冷えている時は着火しないことがあります。
　着火しにくい場合は本体を常温に馴染ませてから再度着火してください。

ガス注入口

セラミックノズル(EA304ZD-11・別売り) 廃番

本体 名称

EA304ZD キット

EA304ZD-11 セラミックノズル(1個)


