
径 重量 熔接棒長さ 入り数
ＥＡ３１８ＡＳ－１．６ 1.6mm 1kg 250mm 約154本
ＥＡ３１８ＡＳ－２ 2.0mm 1kg 250mm 約100本
ＥＡ３１８ＡＳ－２．６ 2.6mm 1kg 300mm 約50本
ＥＡ３１８ＡＳ－３．２ 3.2mm 1kg 350mm 約29本
（ステンレス用熔接棒）

○ SUS304同志の共金熔接。
○ スパッタの飛ばない熔接棒
○ 19Cr-9Niｵｰｽﾃﾅｲﾄ溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。ｽﾃﾝﾚｽ鋼中で
   最も広く使用されています。

心線 ﾌﾗｯｸｽ（被覆剤）
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