
●全長…400mm
●重量…2240g

EA330A-10
アセチレンボンベ用スタンド
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●ホース引っ掛け部分
Ｗ：56mm
H1：229mm
H2：47mm

●溶接機保持穴
内径：19.5mm
外径：28mm

180mm

φ22mm

●ボンベ差込部
内径：φ199mm
外径：232mm～241mm
Ｌ1：50mm　　　Ｌ2：49.5mm
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EA330Aの交換用ボンベスタンドです。
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