
●プロパンボンベ用
●積載均等荷重…約28kg
●全高970mm
●重量…4.3kg
●荷台サイズ…240mm×300mm
●車輪径(エアー入)…φ210mm
●材質…アルミ合金
●10kgボンベにまで対応しております。
●ボンベ保持に便利なチェーン付。

EA330FA-10 ハンドトラック(プロパンボンベ用)
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