
●材質…シリカファイバークロス
●サイズ…300×400mm(断熱部分)
●重量…375g
●瞬間耐熱温度…1650℃
●連続使用可能温度…1000℃
●2層の断熱構造により焦げにくくなっております。
●吊り下げての使用が可能な為、壁際高所等へも
　 お使い頂けます。

 ○シリカファイバーの特長
    ・ 連続使用可能温度１０００℃
    ・ 表面コーティング材なしの為、柔軟で使い易い材質です。
　  ・ 耐薬品性に優れています。
    ・ アスベストの粉塵問題やガラス繊維の皮膚刺激が
　　　ありません。  

EA334BB-11 耐熱作業シート

商品側面に設けられた3箇所の
ハトメ穴(穴径：φ12mm)によって様々な角度での
保持が可能です。
※吊り下げ用のチェーンなどは付属しておりません。
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