
EA338AK-10, -20, -10B
（エンビパイプカッター）

■ 世界最小・最軽量のポケットサイズ

品番 仕様
EA338AK-10 本体（カバー付）
EA338AK-20 本体（グリップ付）
EA338AK-10B 共通替刃

<仕様>
○ 全長…215mm ○ 際切りに最適
○ 刃長…40mm ○ 幅のない場所へもヘッド部が入ります
○ 重量…300g ○ 冬場もパイプが割れにくい特殊刃を採用

VP30まで

VE28まで

HIVP30まで

外径φ38まで

φ38まで

φ38まで

切断能力

ポリブデン管

ポリエチレン管

保温材付きエンビ管

HIVP管

硬質ビニール電線管

硬質塩化ビニール管

パイプの種類

・ 軽量のため、長時間作業時でも手が疲れません。
・ 壁際に出ているパイプの切断も5mmのスペースがあれば切断可能です。
・ ポケットにスッポリ入る小型タイプ

215mm

75mm

＜EA338AK-20＞

＜EA338AK-10＞

開き止めフック
75mm

215mm


