
EA345AB-71A（EA345AB-2A、-3A用）
EA345AB-72A（EA345AB-4、-5、-6用）
EA345AB-73A（EA345AB-4、-5、-6用）
深井戸専用ジェット

使用できる吸上げ高さとポンプ本体の組合せ
ジェット品番 ポンプ出力 ポンプ品番 吸上げ高さ

EA345AB-71A 250W EA345AB-2A、-3A 12m～24m
400Ｗ 12m～18m
600W 12m～24m
750Ｗ 12m～24m
400Ｗ 18m～30m
600W 24m～35m
750Ｗ 24m～35m

○EA345AB-71AとEA345AB-2A、-3A（自動ポンプ）との組合せ性能
吸上げ高さ 18m 24m
揚　水　量 14Ｌ/min 9Ｌ/min
（全揚程） （28m） （34m）

○EA345AB-72AとEA345AB-4、-5、-6（自動ポンプ）との組合せ性能
ポンプ品番 AB-4
吸上げ高さ 18m
揚　水　量 25Ｌ/min
（全揚程） （29m）

ポンプ品番
吸上げ高さ 18m 24m
揚　水　量 32Ｌ/min 22Ｌ/min
（全揚程） (30m） (36m）

ポンプ品番
吸上げ高さ 18m 24m
揚　水　量 37Ｌ/min 25Ｌ/min
（全揚程） (30m） (36m）

○EA345AB-73AとEA345AB-4、-5、-6（自動ポンプ）との組合せ性能
ポンプ品番
吸上げ高さ 18m 24m 30m
揚　水　量 25Ｌ/min 15Ｌ/min 9Ｌ/min
（全揚程） (29m） (35m） (41m）

ポンプ品番
吸上げ高さ 24m 30m 35m
揚　水　量 22Ｌ/min 14Ｌ/min 10Ｌ/min
（全揚程） (36m） (42m） (47m）

ポンプ品番
吸上げ高さ 24m 30m 35m
揚　水　量 25Ｌ/min 17Ｌ/min 12Ｌ/min
（全揚程） (36m） (42m） (47m）
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