
EA345RW-5(50Hz）,-6（60Hz）：0.25kＷ
EA345RW-15(50Hz）,-16（60Hz）：0.48kＷ
自動運転型水中ポンプ

EA345RW-5 EA345RW-6 EA345RW-15 EA345RW-16
電源 AC100V AC100V AC100V AC100V

周波数 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
口径 40mm 40mm 50mm 50mm
出力 0.25kＷ 0.25kＷ 0.48kW 0.48kW

全揚程 6m 6m 8m 8m
吐出量 100L/min 100L/min 120L/min 120L/min
重量 10kg 10kg 10kg 10kg

異物通過径 6mm 6mm 6mm 6mm

50Hz 60Hz
　　　　　　　　　A 229mm 231mm
　　　　　　　　　A1 161mm 161mm
　　　　　　　　　Ｂ 286mm 286mm
　　　　　　　　　Ｂ1 228mm 228mm
　　　　　　　　　Ｄ　 187mm 187mm
　　　　　　　　　H 286mm 286mm
　　　　　　　　　W1 115mm 115mm

　　　吐出口
（ボルトを外せば
　上向き、横向き
　に方向を変えら
　ます）

ストレーナー

ホースバンド

ホースバンド

3P

2Pアダプター

3Pを2Pに変更で
きるコンセントア
ダプター付
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