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10 18 75 55 4 12 90 65 4 15
15 22 80 60 4 12 95 70 4 15
20 28 85 65 4 12 100 75 4 15
25 35 95 75 4 12 125 90 4 19
32 43 115 90 4 15 135 100 4 19
40 49 120 95 4 15 140 105 4 19
50 61 130 105 4 15 155 120 4 19
65 84 155 130 4 15 175 140 4 19
80 90 180 145 4 19 185 150 8 19
90 102 190 155 8 19 195 160 8 19
100 115 200 165 8 19 210 175 8 19
125 141 235 200 8 19 250 210 8 23
150 167 265 230 8 19 280 240 8 23

備考

１、本寸法表はＪＩＳ Ｂ ２４０４－２０１８「管フランジ用ガスケット寸法」付表1,2,3と同じです。

２、適用フランジは、次の規格に規定されたフランジです。
  ・ＪＩＳ Ｂ ２２２０－２０12「鋼製管フランジ」   ・ＪＩＳ Ｂ ２２４０－２００６「銅合金製管フランジ」

  ・ＪＩＳ Ｂ ２２３９－２０13「鋳鉄鋼製管フランジ」   ・ＪＩＳ Ｂ ２２４１－２００６「アルミニウム合金製管フランジ」

JIS管フランジ用・全面形ガスケット(FF)

Gasket 標準寸法表 ソフトタイプ

単位:（mm）
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