
EA351NA-0.5～－3　　耐熱・耐蒸気性ジョイントシート

重量※

厚み たてＸよこ (g)
　　EA351NA-0.5 0.5 340
　　EA351NA-0.8 0.8 550
　　EA351NA-1 1.0 690
　　EA351NA-1.5 1.5 1,000
　　EA351NA-2 2.0 1,380

廃番 　　EA351NA-3 3.0 2,000
※重量はおよそ

メーカー参考資料【使用範囲】

※1)左文中のリング形（FR）及び
ボルテックスは、同一メーカーの
製品ですが、弊社取扱外です。

★注意事項及び参考資料は
　2～4ﾍﾟｰｼﾞ目にもございます
必ずご確認下さい。
メーカーMSDSも別途ございますので
代理店様経由でお問合せ下さい

品番
サイズ(mm)

635X635

※120℃以上の蒸気、熱水ラインに使用する場合は、下記の注意事項をご参照下さい。

※1

※1

●温度／-100℃～100℃

■材質
無機繊維、アラミド繊維、炭素繊維、特殊ゴム
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★メーカーカタログ掲載　ご使用上の注意-1

※2)左文中のFR形の
　　ガスケットは
　　同一メーカーの
　　製品ですが、
　　弊社取扱外
　　です。

※2
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★メーカーカタログ掲載　ご使用上の注意-2

※3)左文中のトンボ
NO.9105,9106は
同一メーカー製品
ですが、弊社取扱外
です。

EA351NBｼﾘｰｽﾞの値です。

※3

※
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★メーカーカタログ掲載　ご使用上の注意-3

※4)左文中の防食ペースト
（トンボNO..9120）は
同一メーカー製品ですが
弊社取扱外です。

★メーカーカタログに関する注意事項

EA351NA,NB,NCｼﾘｰｽﾞ

※4

EA351NC-0.5～-3

EA351NA-0.5～-3
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