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EA423RF-3～-50 フッ素ゴムオーリング

重量・・・10個にて
線径 重量
（㎜） （g）

　　EA423RF-3 P-3 2.8 ±0.168 0.8
　　EA423RF-4 P-4 3.8 ±0.168 1.0
　　EA423RF-5 P-5 4.8 ±0.18 1.1
　　EA423RF-6 P-6 5.8 ±0.18 1.2
　　EA423RF-7 P-7 6.8 ±0.192 1.5
　　EA423RF-8 P-8 7.8 ±0.192 1.7
　　EA423RF-9 P-9 8.8 ±0.204 1.8
　　EA423RF-10 P-10 9.8 ±0.204 1.8
　　EA423RF-10A P-10A 9.8 ±0.204 3.0
　　EA423RF-11 P-11 10.8 ±0.216 3.3
　　EA423RF-11.2 P-11.2 11.0 ±0.216 3.5
　　EA423RF-12 P-12 11.8 ±0.228 3.6
　　EA423RF-12.5 P-12.5 12.3 ±0.228 3.7
　　EA423RF-14 P-14 13.8 ±0.228 4.1
　　EA423RF-15 P-15 14.8 ±0.24 4.4
　　EA423RF-16 P-16 15.8 ±0.24 4.6
　　EA423RF-18 P-18 17.8 ±0.252 5.1
　　EA423RF-20 P-20 19.8 ±0.264 5.7
　　EA423RF-21 P-21 20.8 ±0.276 5.9
　　EA423RF-22 P-22 21.8 ±0.288 6.1
　　EA423RF-22A P-22A 21.7 ±0.288 14.2
　　EA423RF-22.4 P-22.4 22.1 ±0.288 14.5
　　EA423RF-24 P-24 23.7 ±0.288 15.3
　　EA423RF-25 P-25 24.7 ±0.3 15.9
　　EA423RF-25.5 P-25.5 25.2 ±0.3 16.1
　　EA423RF-26 P-26 25.7 ±0.312 16.4
　　EA423RF-28 P-28 27.7 ±0.336 17.5
　　EA423RF-29 P-29 28.7 ±0.348 18.1
　　EA423RF-29.5 P-29.5 29.2 ±0.348 18.4
　　EA423RF-30 P-30 29.7 ±0.348 18.6
　　EA423RF-31 P-31 30.7 ±0.36 19.2
　　EA423RF-31.5 P-31.5 31.2 ±0.372 19.5
　　EA423RF-32 P-32 31.7 ±0.372 19.9
　　EA423RF-34 P-34 33.7 ±0.396 21.0
　　EA423RF-35 P-35 34.7 ±0.408 21.5
　　EA423RF-35.5 P-35.5 35.2 ±0.408 21.8
　　EA423RF-36 P-36 35.7 ±0.408 22.1
　　EA423RF-38 P-38 37.7 ±0.444 23.2
　　EA423RF-39 P-39 38.7 ±0.444 23.7
　　EA423RF-40 P-40 39.7 ±0.444 24.3
　　EA423RF-41 P-41 40.7 ±0.456 24.8
　　EA423RF-42 P-42 41.7 ±0.468 25.4
　　EA423RF-44 P-44 43.7 ±0.492 26.6
　　EA423RF-45 P-45 44.7 ±0.492 27.2
　　EA423RF-46 P-46 45.7 ±0.504 27.6
　　EA423RF-48 P-48 47.7 ±0.528 28.8
　　EA423RF-49 P-49 48.7 ±0.54 29.4
　　EA423RF-50 P-50 49.7 ±0.54 29.7

※2～3ページに参考資料がございますのでご参照下さい。

内径
（㎜）

2.4±0.108

3.5±0.12

JIS番号品番

1.9±0.096

●材料の種類・・・4種D 
●材質・・・フッ素ゴム 
●耐油性、耐熱性 
●入数・・・10個 
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