
EA425DG-1～-11　　スピードコントローラー

（㎜）

Max Min
EA425DG-1 4 20 15 13
EA425DG-2 6 21 16 24.6
EA425DG-3 4 22 15 18.6
EA425DG-4 6 23 16 26.2
EA425DG-5 8 25 18 27.6
EA425DG-6 6 25 16 28.4
EA425DG-7 8 26 18 28.2
EA425DG-8 10 29 20 29.8
EA425DG-9 8 28 18 42
EA425DG-10 10 31 20 36.6
EA425DG-11 12 32 21 58.5

●材質…SUS316
●使用流体…空気・水
●使用圧力…0～1.0MPa(0～10kgf/c㎡)
●使用温度…-10～60°
●ワンタッチ配管が可能
●メーターアウト制御
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