
EA430A-2-6A   フレアーナット

銅管 内径 ユニファイ 六角対辺
サイズ （D）㎜ ネジ（U）㎜ （H）㎜

EA430A-2 1/4” 6.5 7/16×20山 17 17
EA430A-2.5 5/16” 8.2 1/2×20山 17 17
EA430A-3 3/8” 9.7 5/8×18山 22 21
EA430A-4 24
EA430AA-4 26
EA430A-5A 27
EA430AA-5 29
EA430A-6A 3/4” 19.2 １1/16×14山 36 30

※　AA-4、AA-5はR410A新冷媒用
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