
ＥＡ４４０ＡＧ－１５～１００   配管用化粧プレート

特  長： 省力性、経済性を重視したタイプ
１０枚入り

材  質： 塩化ビニール製(のり付)
色… アイボリー

サイズ： (単位：㎜) 径称(A) 内径 プレート外径
EA440AG-15 １５Ａ ２２  ６１．０

EA440AG-20 ２０Ａ ２８  ７７．０

EA440AG-25 ２５Ａ ３４．３  ８５．０

EA440AG-32 ３２Ａ ４３  ９０．０

EA440AG-40 ４０Ａ ４９  ９９．２

EA440AG-50 ５０Ａ ６１ １１５．５

EA440AG-65 ６５Ａ ７７ １４０．０

EA440AG-80 ８０Ａ ９０ １５０．５

EA440AG-100 １００Ａ １１５ １７５．０


