
 配管用化粧プレート

特  長： 配管用化粧プレートのスタンダード品

上図のように中央で分かれるようになっています。

①パイプを化粧プレートで挟み込みます。

②真ん中についている金具でパイプを挟み込みます。

表面 裏面

(単位：㎜)
品番 仕様 入数 径称(A) 適合管外径 プレート外径 プレート厚み

EA440AH-15 １５Ａ ２１．７   ６８ 7.0
EA440AH-20 ２０Ａ ２７．２   ７７ 7.0
EA440AH-25 ２５Ａ ３４．０   ８６ 7.0
EA440AH-32 ３２Ａ ４２．７   ９３ 7.0
EA440AH-40 ４０Ａ ４８．６ １０３ 7.0
EA440AH-50 ５０Ａ ６０．５ １１４ 7.0
EA440AH-65 ６５Ａ ７６．３ １４０ 7.5
EA440AH-80 ８０Ａ ８９．１ １５０ 7.5
EA440AH-100 １００Ａ １１４．３ １８５ 8.5
EA440AH-15S １５Ａ ２１．７ ７５ 7.0
EA440AH-20S ２０Ａ ２７．２ ８１ 7.0
EA440AH-25S ２５Ａ ３４．０ ８７.５ 7.0
EA440AH-32S ３２Ａ ４２．７ ９６ 7.0
EA440AH-40S ４０Ａ ４８．６ １０２ 7.0
EA440AH-50S ５０Ａ ６０．５ １１４ 7.0
EA440AH-65S ６５Ａ ７６．３ １４５ 8.0
EA440AH-80S ８０Ａ ８９．１ １６０ 8.0
EA440AH-100S １００Ａ １１４．３ １８７ 9.0

スチール
(クロムメッキ）

ステンレス
（SUS430）

10枚入

2枚入


