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1
スパイラルダクト管用の蝶番式吊バンド。
●サイズ140は125（VP）二管路管にご利用ください。
●電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A₁₀₂₂₂  鉄SP吊タン無し 単位（㎜）
サイズ
コード サイズ 適合管外径 t C 締付ボルト

径×長さ D F

₀₀₁₇ φ ₇₅ 80 3.2 25 M10×30 26 6
₀₀₂₁ φ₁₀₀ 103 3.2 25 M10×30 26 6
₀₀₃₆ φ₁₂₅ 128 3.2 25 M10×30 26 6
₀₀₅₅ φ₁₄₀ 140 3.2 25 M10×30 26 6
₀₀₆₀ φ₁₅₀ 153 3.2 25 M10×30 26 6
₀₀₇₄ φ₁₇₅ 178 3.2 25 M10×30 26 6
₀₀₈₉ φ₂₀₀ 203 3.2 25 M10×30 26 6
₀₀₉₃ φ₂₂₅ 228 3.2 25 M10×30 26 6
₀₁₀₆ φ₂₅₀ 253 3.2 25 M10×30 26 6
₀₁₂₅ φ₂₇₅ 278 3.2 25 M10×30 26 6
₀₁₃₀ φ₃₀₀ 303 3.2 25 M10×30 26 6
₀₁₄₄ φ₃₂₅ 328 3.2 25 M10×30 26 6
₀₁₅₉ φ₃₅₀ 353 3.2 25 M10×30 26 6
₀₁₆₃ φ₃₇₅ 378 3.2 25 M10×30 26 6
₀₁₇₈ φ₄₀₀ 403 3.2 25 M10×30 26 6
₀₁₈₂ φ₄₂₅ 428 3.2 25 M10×30 26 6
₀₁₉₇ φ₄₅₀ 453 3.2 32 M10×30 26 6
₀₂₀₀ φ₄₇₅ 478 3.2 32 M10×30 26 6
₀₂₁₄ φ₅₀₀ 503 3.2 32 M10×30 26 6

A10222 鉄SP吊タン無し

スパイラルダクト管用の蝶番式吊バンド。
●「A10222鉄SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
●サイズ140は125（VP）二管路管にご利用ください。
●電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A₁₀₂₂₃  鉄SP吊タン付 単位（㎜）
サイズ
コード サイズ 適合管外径 t C 締付ボルト

径×長さ D H 吊ボルト
径

₀₀₁₄ φ ₇₅ 80 3.2 25 M10×30 26 94 W⅜
₀₀₂₉ φ₁₀₀ 103 3.2 25 M10×30 26 105 W⅜
₀₀₃₃ φ₁₂₅ 128 3.2 25 M10×30 26 118 W⅜
₀₀₄₈ φ₁₄₀ 140 3.2 25 M10×30 26 124 W⅜
₀₀₅₂ φ₁₅₀ 153 3.2 25 M10×30 26 130 W⅜
₀₀₆₇ φ₁₇₅ 178 3.2 25 M10×30 26 143 W⅜
₀₀₇₁ φ₂₀₀ 203 3.2 25 M10×30 26 155 W⅜
₀₀₈₆ φ₂₂₅ 228 3.2 25 M10×30 26 168 W⅜
₀₁₀₃ φ₂₅₀ 253 3.2 25 M10×30 26 180 W⅜
₀₁₁₈ φ₂₇₅ 278 3.2 25 M10×30 26 193 W⅜
₀₁₂₂ φ₃₀₀ 303 3.2 25 M10×30 26 205 W⅜
₀₁₃₇ φ₃₂₅ 328 3.2 25 M10×30 26 218 W⅜
₀₁₄₁ φ₃₅₀ 353 3.2 25 M10×30 26 230 W⅜
₀₁₅₆ φ₃₇₅ 378 3.2 25 M10×30 26 243 W⅜
₀₁₇₅ φ₄₀₀ 403 3.2 25 M10×30 26 255 W⅜
₀₁₈₀ φ₄₂₅ 428 3.2 25 M10×30 26 268 W⅜
₀₁₉₄ φ₄₅₀ 453 3.2 32 M10×30 26 287 W⅜
₀₂₀₇ φ₄₇₅ 478 3.2 32 M10×30 26 300 W⅜
₀₂₁₁ φ₅₀₀ 503 3.2 32 M10×30 26 313 W⅜

A10223 鉄SP吊タン付

9013
テキスト ボックス
EA440AJ             -75            -100            -125            -140            -150            -175            -200            -225            -250            -275            -300

9013
テキスト ボックス
EA440AK             -75            -100            -125            -140            -150            -175            -200            -225            -250            -275            -300
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