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A10394 ステン長穴溶接ねじ足
立バンド用のねじ込み式取付足。
●25幅、32幅、38幅、50幅の製品があります。
●SUS304製。
品番コード A₁₀₃₉₄  ステン長穴溶接ねじ足 単位（㎜）

サイズ
コード

25 幅 サイズ
コード

32 幅
H D 入 数（個） H D 入 数（個）

₀₀₁₁ 50 φ 9×35
₀₀₂₆ 60 φ10×38 ₀₀₉₈ 60 φ10×38
₀₀₄₅ 80 φ10×38 ₀₁₁₅ 80 φ10×38
₀₀₅₀ 100 φ10×38 ₀₁₂₀ 100 φ10×38
₀₀₆₄ 120 φ10×38 ₀₁₃₄ 120 φ10×38
₀₀₇₉ 150 φ10×38 ₀₁₄₉ 150 φ10×38
₀₀₈₃ 200 φ10×38 ₀₁₅₃ 200 φ10×38

サイズ
コード

38 幅 サイズ
コード

50 幅
H D 入 数（個） H D 入 数（個）

₀₁₆₈ 80 φ10×55 ₀₂₁₉ 80 φ14×60
₀₁₇₂ 100 φ10×55 ₀₂₂₃ 100 φ14×60
₀₁₈₇ 120 φ10×55 ₀₂₃₈ 120 φ14×60
₀₁₉₁ 150 φ10×55 ₀₂₄₂ 150 φ14×60
₀₂₀₄ 200 φ10×55 ₀₂₅₇ 200 φ14×60

A10376 長穴溶接ねじ足
立バンド用のねじ込み式取付足。
●25幅、32幅、38幅、50幅の製品があります。
●電気亜鉛めっき仕上げ。
品番コード A₁₀₃₇₆  長穴溶接ねじ足 単位（㎜）

サイズ
コード

25 幅 サイズ
コード

32 幅
H D 入 数（個） H D 入 数（個）

₀₀₁₃ 50 φ 9×35
₀₀₂₈ 60 φ10×38 ₀₀₉₀ 60 φ10×38
₀₀₃₂ 80 φ10×38 ₀₁₀₂ 80 φ10×38
₀₀₄₇ 100 φ10×38 ₀₁₁₇ 100 φ10×38
₀₀₅₁ 120 φ10×38 ₀₁₂₁ 120 φ10×38
₀₀₆₆ 150 φ10×38 ₀₁₃₆ 150 φ10×38
₀₀₈₅ 200 φ10×38 ₀₁₅₅ 200 φ10×38

サイズ
コード

38 幅 サイズ
コード

50 幅
H D 入 数（個） H D 入 数（個）

₀₁₆₀ 80 φ10×55 ₀₂₂₅ 80 φ14×60
₀₁₇₄ 100 φ10×55 ₀₂₃₀ 100 φ14×60
₀₁₈₉ 120 φ10×55 ₀₂₄₄ 120 φ14×60
₀₁₉₃ 150 φ10×55 ₀₂₅₉ 150 φ14×60
₀₂₀₆ 200 φ10×55 ₀₂₆₃ 200 φ14×60
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