
EA440AV-15～-50

●　材　質　・・・　
　　　　スチール（電気亜鉛メッキ）

●　ガス配管用

●　入　数　・・・　10個

適合管外径 ねじサイズ ボルト穴 重量（g）

A B φ （1個）

EA440AV-15 15A 21.7 38.3

EA440AV-20 20A 27.2 43.3

EA440AV-25 25A 34.0 47.7

EA440AV-32 32A 42.7 71.2

EA440AV-40 40A 48.6 76.4

EA440AV-50 50A 60.5 M8×25 30 12.5 3.2 9 141.1

（単位：mm）
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ガス配管用バンド
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