
ＥＡ４４０ＢＥ－１５～－１５０   鋼管用Ｕボルト

特  長： ＳＧＰ管用

耐熱常温１００℃(試験データー１５０℃×２４時間異常なし)

最大締付トルク１９．６Nm（２００kgf・㎝)

絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質

新世代の条件の厳しい配管施工に最適

配管施工の状況に応じて取付けてください

厚肉ステンレス鋼管にも使用できます。
締めすぎにご注意ください

材  質： 表面絶縁コーティング処理　　　　赤色プレート…ポリプロピレン

電気亜鉛めっき仕上

被膜…軟質塩化ビニール

被膜色…アイボリー

サイズ： 品番 径称(Ａ) 呼び径(Ｂ) 適合管 外径 ねじ径

EA440BE-15 ＳＧ－１５ １／２ ２１．７

EA440BE-20 ＳＧ－２０ ３／４ ２７．２

EA440BE-25 ＳＧ－２５ １ ３４．０

EA440BE-32 ＳＧ－３２ １ １／４ ４２．７

EA440BE-40 ＳＧ－４０ １ １／２ ４８．６

EA440BE-50 ＳＧ－５０ ２ ６０．５

EA440BE-65 ＳＧ－６５ ２ １／２ ７６．３

EA440BE-80 ＳＧ－８０ ３ ８９．１

EA440BE-100 ＳＧ－１００ ４ １１４．３

EA440BE-125 ＳＧ－１２５ ５ １３９．８

EA440BE-150 ＳＧ－１５０ ６ １６５．２

(単位：㎜) Ｃ Ｗ Ｘ Ｌ Ｐ Ｓ

EA440BE-15 ８０ ５３ ３５

EA440BE-20 ８６ ５９ ４１

EA440BE-25 ９２ ６５ ４７

EA440BE-32 １０１ ７４ ５６

EA440BE-40 １０７ ８０ ６２

EA440BE-50 １１９ ９２ ７４

EA440BE-65 １３５ １０８ ９０

EA440BE-80 １４８ １２１ １０３

EA440BE-100 １７３ １４６ １２８

EA440BE-125 ２１３ １７５ １５６

EA440BE-150 ２３９ ２０１ １８２
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