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床貫通用金具

SGP管用の床バンド。
●電気亜鉛めっき仕上げ。
品番コード A₁₀₄₀₈  床バンド 単位（㎜）
サイズ
コード

径　称
（A）

呼び径
（B）

適合管
外径 t C 締付ボルト

径×長さ L P

₀₀₁₉ ₁₅A ½ 21.7 3.2 25 M 8×25 146 30
₀₀₂₃ ₂₀A ¾ 27.2 3.2 25 M 8×25 152 30
₀₀₃₈ ₂₅A 1 34.0 3.2 25 M 8×25 159 30
₀₀₄₂ ₃₂A 1¼ 42.7 3.2 25 M 8×25 168 30
₀₀₅₇ ₄₀A 1½ 48.6 3.2 25 M 8×25 174 30
₀₀₆₁ ₅₀A 2 60.5 3.2 25 M 8×25 186 30
₀₀₇₆ ₆₅A 2½ 76.3 4.5 25 M 8×30 204 30
₀₀₉₅ ₈₀A 3 89.1 4.5 25 M 8×30 217 30
₀₁₀₈ ₁₀₀A 4 114.3 4.5 25 M 8×30 243 30
₀₁₁₂ ₁₂₅A 5 139.8 4.5 32 M10×30 348 55
₀₁₂₇ ₁₅₀A 6 165.2 4.5 32 M10×30 374 55
₀₁₃₁ ₂₀₀A 8 216.3 6.0 38 M12×35 525 65
₀₁₄₆ ₂₅₀A 10 267.4 6.0 50 M12×45 630 90
₀₁₆₅ ₃₀₀A 12 318.5 6.0 50 M12×45 731 100

A10408 床バンド

外面被覆鋼管用の床バンド。
●電気亜鉛めっき仕上げ。
品番コード A₁₀₄₁₀  CL床バンド 単位（㎜）
サイズ
コード

径　称
（A） 適合管外径 t C 締付ボルト

径×長さ L P

₀₀₁₇ ₁₅A 25.7 2.6 25 M 8×25 151 30
₀₀₂₁ ₂₀A 31.2 2.6 25 M 8×25 157 30
₀₀₃₆ ₂₅A 37.6 2.6 25 M 8×25 164 30
₀₀₅₅ ₃₂A 46.3 2.6 25 M 8×25 173 30
₀₀₆₀ ₄₀A 52.2 2.6 25 M 8×25 179 30
₀₀₇₄ ₅₀A 64.1 2.6 25 M 8×25 191 30
₀₀₈₉ ₆₅A 79.9 2.6 25 M 8×30 208 30
₀₀₉₃ ₈₀A 92.7 2.6 25 M 8×30 221 30
₀₁₀₆ ₁₀₀A 118.3 2.6 25 M 8×30 247 30
₀₁₂₅ ₁₂₅A 143.8 4.5 32 M10×35 353 55
₀₁₃₀ ₁₅₀A 170.2 4.5 32 M10×35 380 55
₀₁₄₄ ₂₀₀A 221.3 4.5 32 M10×35 530 65

A10410 CL床バンド

ステンレス鋼管用の床バンド。
●SGP管にご使用の場合は、電食防止処理（防食テープなど）を行ってください。
●SUS 304製。
品番コード A₁₀₄₂₃  ステン床バンド 単位（㎜）
サイズ
コード

径　称
（A）

呼び径
（B）

適合管
外径 t C 締付ボルト

径×長さ L P

₀₀₁₅ ₁₅A ½ 21.7 3.0 25 M 8×25 146 30
₀₀₂₀ ₂₀A ¾ 27.2 3.0 25 M 8×25 152 30
₀₀₃₄ ₂₅A 1 34.0 3.0 25 M 8×25 159 30
₀₀₄₉ ₃₂A 1¼ 42.7 3.0 25 M 8×25 168 30
₀₀₅₃ ₄₀A 1½ 48.6 3.0 25 M 8×25 174 30
₀₀₆₈ ₅₀A 2 60.5 3.0 25 M 8×25 186 30
₀₀₇₂ ₆₅A 2½ 76.3 4.0 25 M 8×30 204 30
₀₀₈₇ ₈₀A 3 89.1 4.0 25 M 8×30 217 30
₀₀₉₁ ₁₀₀A 4 114.3 4.0 25 M 8×30 243 30
₀₁₀₄ ₁₂₅A 5 139.8 4.0 32 M10×35 348 55
₀₁₁₉ ₁₅₀A 6 165.2 4.0 32 M10×35 374 55

A10423 ステン床バンド 納期確認
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テキスト ボックス
EA440BJ　　　　 -15　　　　 -20　　　　 -25　　　　 -32　　　　 -40　　　　 -50　　　　 -65　　　　 -80　　　　-100


