
ＥＡ４４０ＢＷ－１５～１００   鋼管用吊バンド(ステンレス）

特  長： ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。

ＳＧＰ管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど）を行ってください。

材  質： ステンレス(SUS304)

サイズ：
径  称

(A)
呼び径

(B)
適合管
外径

使用材料
厚さ×幅

使用ボルト
太さ×長さ Ｄ Ｆ Ｈ

吊ボルト
径

EA440BW-15 １５Ａ 1/2 ２１．７ ６７

EA440BW-20 ２０Ａ 3/4 ２７．２ ７０

EA440BW-25 ２５Ａ 1 ３４．０ ７４

EA440BW-32 ３２Ａ 1 1/4 ４２．７ ７８

EA440BW-40 ４０Ａ 1 1/2 ４８．６ ８１

EA440BW-50 ５０Ａ 2 ６０．５ ８７

EA440BW-65 ６５Ａ 2 1/2 ７６．３ ９８

EA440BW-80 ８０Ａ 3 ８９．１ ２．３×２５ １０５

EA440BW-100 １００Ａ 4 １１４．３ １１７

３／８

M８×２５
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