
ＥＡ４４０ＣＡ－１３～２５   銅管用竪バンド

特  長： 立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングした銅管用立バンドです。

絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。

軟質塩ビの性格上、常温８０℃までの配管にご使用ください

材  質： バンド本体… ステンレス(SUS430)

被膜色…黒

サイズ：
呼び径

(B)
適合管外径

(Cu)
使用材料
厚さ×幅

使用ボルト
太さ×長さ Ｄ Ｆ Ｐ

EA440CA-13 3/8 １２.７０

EA440CA-16 1/2 １５.８８

EA440CA-19 5/8 １９.０５

EA440CA-22 3/4 ２２.２２

EA440CA-25 1 ２５.４０

０.６×２５ 1/4×２０ ４５ ６ ２０

Ｐ Ｄ




