
ＥＡ４４０ＣＦ－１５～１００   ＶＰ管用竪バンド(ステンレス)

特  長： ステンレス製のＶＰ管用立てバンドです。

材  質： 本体：ステンレス(SUS304) ボルト：ステンレス(SUS304)

サイズ：
径  称

(A)
呼び径

(B)
適合管外径

(VP)
使用材料
厚さ×幅

使用ボルト
太さ×長さ Ｄ Ｆ Ｐ

EA440CF-15   １５Ａ   １６   ２２．０

EA440CF-20   ２０Ａ   ２０   ２６．０

A1440CF-25   ２５Ａ   ２５   ３２．０

EA440CF-30   ３０Ａ   ３０   ３８．０

EA440CF-40   ４０Ａ   ４０   ４８．０

EA440CF-50   ５０Ａ   ５０   ６０．０

EA440CF-65   ６５Ａ   ６５   ７６．０

EA440CF-75   ７５Ａ   ７５   ８９．０

EA440CF-100 １００Ａ １００ １１４．０

４５ ６ ２０

１.０×２５

１.０×３２

Ｍ６×２０

Ｍ８×２５




