
EA441KB-16A～-25B
アクリルパイプ（注型品）

●　特　長　・・・

美しい光沢と滑らかな内外面と

優れた物性を持っています。

※物性・物性諸表は次ページご参照下さい。

重量

外径 肉厚 (g)

1.5 80 ●　材　質　・・・　ポリメチル・メタクリル

2.0 110

1.5 90 ●　全　長　・・・　1m

2.0 110

1.5 90 ●　用　途　・・・

2.0 120 ・一般照明材料

1.5 100 ・商業施設内インテリア内装材料

2.0 130 ・化学装置

1.5 100 ・水処理

2.0 140 ・低高圧フィルターケース

1.5 120 ・化学工場のパイプライン

2.0 150 ・食品工場のパイプライン

1.5 130

2.0 170

1.5 130

2.0 170

サイズ(mm）
品番

20

22

EA441KB-20A

EA441KB-20B

EA441KB-22A

EA441KB-22B

EA441KB-18A

EA441KB-18B

24

25

16

17

18

19

EA441KB-24A

EA441KB-24B

EA441KB-25A

EA441KB-25B

EA441KB-19A

EA441KB-19B

EA441KB-16A

EA441KB-16B

EA441KB-17A

EA441KB-17B
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■　物性表
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■　物性諸表
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■　耐溶剤性能
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